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품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
열가소성 (ABS).

표면 마무리:
검정색.

정보:
이 핸들은 1.5에서 2mm까지의 벽두께에서 사용될 수 있습니다.
스틸과 급속하우징의 고정력은 한 쌍당 750N입니다.

도면

품목 요약

오목 핸들

주문 번호 버전 2 A1 B1 H L1 T 마운팅 홀 하중
N

K1078.1871 장착형 164 54 79 187 22 171 x 73 375


