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K0630.21903 A AE] 23 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 - 0,8 45 12
K0630.21004 A AEl A8 4  Msx1 18 40,5 15 6 13 6 10 - 1 6 15
K0630.21105 A AE A8 5 M10x1 21 46,517 7 15 8 13 - 1,3 5 16
K0630.21206 A AEl Zs 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 - 1,8 6 18
K0630.21308 A AEl A8 8 M16x1,5 33 72 26 10 23 12 19 - 2,3 15 45
K0630.21410 A A 28 10 M20x1,5 33 79 28 1225 15 22 - 2,8 15 43
K0630.21412 A AEl Zs 12 M20x1,5 33 84 281425 18 22 - 2,8 15 51
K0630.21516 A AEl A3 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 - 32 20 60
K0630.201903 A  AHQIFA AE 28 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 - 0,8 45 12
K0630.201004 A  AHIQIFA AE A8 4 M8x1 18 40,5 15 6 13 6 10 - 1 6 15
K0630.201105 A  AEQIHA A&l Z8 5 M10x1 21 465 17 7 15 8 13 - 1,3 5 16
K0630.201206 A  AEIQIFA AE A8t 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 - 1,8 6 18
K0630.201308 A  AE(QIHA AEl Z#s 8 M16x1,5 33 72 261023 12 19 - 2,3 15 45
K0630.201410 A  AEQIHA A&l Z& 10 M20x1,5 33 79 28 1225 15 22 - 2,8 15 43
K0630.201412 A  AHIQIFA AE A8 12 M20x1,5 33 84 28 14 25 18 22 - 2,8 15 51
K0630.201516 A  AHIQIFA AE 7%t 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 - 3,2 20 60
K0630.211903 A  AE|elEA A8l H|ZS 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 - 0,8 45 12
K0630.211004 A  AH[PIHA AR H|IZS 4 M8x1 18 40,5 15 6 13 6 10 - 1 6 15
K0630.211105 A  AEQlEA AEl  H|ZS 5 M10x1 21 465 17 7 15 8 13 - 1,3 5 16
K0630.211206 A  AEQlEIA ARl H|ZS 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 - 1,8 6 18
K0630.211308 A  AEClBA A8l H|ZS 8 M16x1,5 33 72 26 1023 12 19 - 2,3 15 45
K0630.211410 A  AE|QlEA A8l H|ZS 10 M20x1,5 33 79 281225 15 22 - 2,8 15 43
K0630.211412 A  AEQlEIA A8l H|ZS 12 M20x1,5 33 84 28 14 25 18 22 - 2,8 15 51
K0630.211516 A  AE(ClBIA A8l H|ZS 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 - 3,2 20 60
K0630.22903 B AE Zs 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 10 0,8 45 12
K0630.22004 B AE A8 4 Msx1 18 40,5 15 6 13 6 10 13 1 6 15
K0630.22105 B AE A8 5 M10x1 21 46,517 7 15 8 13 17 1,3 5 16
K0630.22206 B A€l Zs 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 19 1,8 6 18
K0630.22308 B AE A8 8 M16x1,5 33 72 26 10 23 12 19 24 2,3 15 45
K0630.22410 B AEl Zs 10 M20x1,5 33 79 28 1225 15 22 30 2,8 15 43
K0630.22412 B AEl 78 12 M20x1,5 33 84 281425 18 22 30 2,8 15 51
K0630.22516 B AE A3 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 36 3,2 20 60
K0630.202903 B  AEHIQIFA AE ZAs 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 10 0,8 45 12
K0630.202004 B  AEQIHA AEl A3 4 M8x1 18 40,5 15 6 13 6 10 13 1 6 15
K0630.202105 B  AEQIEIA AR Zds 5 M10x1 21 46,517 7 15 8 13 17 1,3 5 16
K0630.202206 B  AHIQIEA AR A3t 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 19 1,8 6 18
K0630.202308 B  AEQIEA AE 48 8 M16x1,5 33 72 26 10 23 12 19 24 2,3 15 45
K0630.202410 B  AEQIEIA AE 28 10 M20x1,5 33 79 281225 15 22 30 2,8 15 43
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K0630.202412 B  AEICIHA AE 28t 12 M20x1,5 33 84 28 14 25 18 22 30 2,8 15 51
K0630.202516 B  AE|QIHA AEl Z3 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 36 32 20 60
K0630.212903 B  AEQlEA A8l H|ZS 3 M6x0,75 14 33 12 5 10 5 8 10 0,8 45 12
K0630.212004 B  AEClA A8l H|ZS 4 M8x1 18 40,5 15 6 13 6 10 13 1 6 15
K0630.212105 B  AE|QlA AEl  H|ZE 5 M10x1 21 465 17 7 15 8 13 17 1,3 5 16
K0630.212206 B  AEQlBIA A8l H|ZS 6 M12x1,5 25 54,7 20 8 17 9 14 19 1,8 6 18
K0630.212308 B  AEClBA A8l H|ZS 8 Mi16x1,5 33 72 261023 12 19 24 2,3 15 45
K0630.212410 B  AHIQIMA ARl H|ZAS 10 M20x1,5 33 79 281225 15 22 30 2,8 15 43
K0630.212412 B  AE[QlEIA A8l H|ZS 12 M20x1,5 33 84 28 1425 18 22 30 2,8 15 51
K0630.212516 B  AEIClBIA A8l H|ZS 16 M24x2 40 104 32 18 28 24 27 36 3,2 20 60
K0630.23105 c AE] A3 5 M10x1 21 49,5 17 10 15 8 13 - 1,3 5 16
K0630.23206 c AE A8 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 - 1,8 6 18
K0630.23308 C AEl 28t 8 M16x1,5 33 76 26 14 23 12 19 - 2,3 15 45
K0630.203105 C  AHQIEA AE A3 5 M10x1 21 49,5 17 10 15 8 13 - 1,3 5 16
K0630.203206 C  AEIQIEIA AR A8 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 - 1,8 6 18
K0630.203308 C  AHQIEA AR Zs 8 M16x1,5 33 76 26 1423 12 19 - 2,3 15 45
K0630.213105 C  AE|QlEA AEl  H|ZE 5 M10x1 21 49,5 17 10 15 8 13 - 1,3 5 16
K0630.213206 C  AEQlBlA A8l H|ZS 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 - 1,8 6 18
K0630.213308 C  AE[ClBA A8l H|ZS 8 M16x1,5 33 76 26 14 23 12 19 - 2,3 15 45
K0630.24105 D AEl A8 5 M10x1 21 49,5 17 10 15 8 13 17 1,3 5 16
K0630.24206 D AE A8 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 19 1,8 6 18
K0630.24308 D A& Zs 8 M16x1,5 33 76 26 1423 12 19 24 2,3 15 45
K0630.204105 D  AEIQIHA A& Zs 5 M10x1 21 495 17 10 15 8 13 17 1,3 5 16
K0630.204206 D  AEIQIFIA AE A8 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 19 1,8 6 18
K0630.204308 D  AE(QIHA AEl Zs 8 M16x1,5 33 76 26 1423 12 19 24 2,3 15 45
K0630.214105 D  AEQlEIA AEl  H|ZE 5 M10x1 21 49,5 17 10 15 8 13 17 1,3 5 16
K0630.214206 D  AE[ClBlA A8l H|ZS 6 M12x1,5 25 57,7 20 11 17 9 14 19 1,8 6 18
K0630.214308 D  AHIQlBIA AR H[ZFS 8 M16x1,5 33 76 26 14 23 12 19 24 2,3 15 45
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