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멀티 클램핑 시스템은 주로 여러 개의 공작물을 가공할 때 
사용됩니다.
하나 또는 여러 개의 공작물을 위한 시스템 중 원하는 형태로 
조립할 수 있습니다. 
이로써 공작물 길이와 클램핑 레일 길이에 따라 여러 공작물을 
동시에 클램핑할 수 있습니다.
폭넓은 멀티 클램핑 시스템 부품(클램핑 레일, 고정식 스톱, 
테이퍼 클램프, 액세서리)을 이용하여 다양한 개수 및 치수의 
공작물을 최적화된 셋업 시간으로 원활하게 가공할 수 있습니다.
사용자는 단면 또는 이중면 버전의 테이퍼 클램프 중 어떤 것을 
사용할지 선택할 수 있습니다.
정밀 연삭된 클램핑 레일 톱니는 고정식 스톱이 안전하고 
정확하게 고정되도록 합니다. 여러 개의 클램핑 레일 종방향과 
횡방향으로 조립하여 기계의 작업 영역과 
공작물 수를 최적으로 확장할 수 있습니다.

다중 클램핑 시스템
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멀티 클램핑 시스템을 T-슬롯 머신 테이블에 
종방향 및 횡방향으로 조립 가능. 
슬롯 너트로 정렬. 고정 나사 또는 고정 클로로 
고정.

그리드 시스템에 적합한 멀티 클램핑 시스템 조립.
로케이팅 볼트로 배치 및 고정.

기계식 제로점 클램핑 시스템에 멀티 클램핑 시스템 적용. 
96mm의 내경에 적합. 
삽입 보어 Ø16H6 및 고정 나사산 M10.

일반 영점 클램핑 시스템에 멀티 클램핑 시스템 적용. 
200mm의 내경에 적합. 
삽입 보어 Ø25H6 및 고정 나사 M12.

인터페이스
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멀티 클램핑 시스템의 이용 예

다양한 공작물과 멀티 클램핑 시스템 사용. 
여기서는 테이퍼 클램프의 한쪽 면에 힘이 가해짐.
공작물 크기에 따라 같은 클림핑 레일에 여러 공작물을 클램핑할 수 
있습니다.
멀티 클램핑 시스템은 유연하면서 신속한 개조가 가능합니다. 

T-슬롯이 있는 팔레트에 멀티 클램핑 시스템이 정렬 및 고정됨. 
20개의 동일한 공작물을 위해 조립된 멀티 클램핑 시스템. 
고정 나사가 있는 공간 절약형 고정식 스톱. 
이중면 클램핑 유닛으로 조립된 테이퍼 클램프. 

8면 앵글 플레이트에서 유연하게 멀티 클램핑 시스템 사용. 
이 고정 장치로 여러 공작물을 클램핑하면 기계 작동 시간이 연장됩니다.

교체형 팔레트에 조립된 멀티 클램핑 시스템. 
공작물을 기계 외부에 다시 로드하면 기계의 작동 시간이 연장됩니다. 
테이퍼 클램프를 두 면에 배열하면 두 팔레트를 동시에 클램핑할 수 있습니다.

교체형 팔레트에 조립된 멀티 클램핑 시스템.
멀티 클램핑 시스템의 고정식 스톱에는 V 블록이 있는 상단 죠오가 나사로 고정됩니다.
클램핑 유닛에는 허용 오차 테이퍼 클램프가 사용됩니다. 허용 오차에는 공작물의 
윤곽이 포함됩니다.
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ES 고정식 죠오 및 양면 웨지 클램프 버전의 공작물 최대 사이즈

클램핑 레일

클램핑 레일

클램핑 레일

클램핑 레일

1갯수 2갯수

3갯수 4갯수

5갯수 6갯수

7갯수 8갯수

K1746 멀티 클램핑 시스템용 클램핑 레일, 
K1748 웨지 클램프, 
K1750 멀티 클램핑용 ES 고정식 죠오 조합.

최대 공작물 크기
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DS 고정식 죠오 및 양면 웨지 클램프 버전의 공작물 최대 사이즈

클램핑 레일

클램핑 레일

클램핑 레일

클램핑 레일

1갯수 2갯수

3갯수 4갯수

5갯수 6갯수

7갯수 8갯수

K1746 멀티 클램핑 시스템용 클램핑 레일, 
K1748 웨지 클램프, 
K1751 멀티 클램핑용 DS 고정식 죠오 조합.

최대 공작물 크기
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고정식 죠오가 있는 웨지 클램프 버전의 공작물 최대 사이즈

클램핑 레일

클램핑 레일

클램핑 레일

클램핑 레일

1갯수 2갯수

3갯수 4갯수

5갯수 6갯수

7갯수 8갯수

K1746 멀티 클램핑 시스템용 클램핑 레일, 
K1749 멀티 클래밍용 고정식 죠오가 있는 웨지 클램프, 
K1750 멀티 클램핑용 ES 고정식 죠오 1개 조합.

최대 공작물 크기


