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품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:
풀다운 효과가 없는 기계식 사이드 클렘프는 클램핑 유닛과 스토퍼로
사용할 수 있습니다.

고정 나사 ISO 4014 (10.9)와 T-슬롯 DIN 508용 너트가 배송시 포함되
어 있습니다.

장점:
- 컴팩트한 구조
- 수평 및 수직으로 사용 가능
- 교체 가능한 압력 스크류

도면

품목 요약
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품목 요약

사이드 클램프, 스틸, 클램핑 핀 포함

주문 번호 크기 B B1 B2 D D1 D2 H H1 스트로크
S

L L1
min.

L1
max.

L2
min.

L2
max.

L3 L4 L5 F
kN

슬롯 너비 SW 조임 토크
M1
Nm

조임 토크
M2
Nm

K2117.14 14 40 24 20 M10 M10 M6 50 25,5 4 85 122,5 126,5 40,5 44,5 16 26 25 14 12 17 67 45
K2117.20 20 47,5 27 20 M12 M12 M6 56 27,5 6 98 139 146 43,7 50,4 18,2 30 25 20 14 19 83 60
K2117.30 30 67 36 20 M16 M16 M6 71,5 34 10 134 189,5 199,5 60,5 70,5 26,5 36 32 30 18 24 205 125


